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❶代号 🄼材质 🄷硬度 颜色 工作温度
APAT 氟树脂 - 白色 依据 O形圈

 符合标准 JIS B 2407。

❶代号 ❷标称编号
s d D t

尺寸 公差 尺寸 公差 尺寸 公差 尺寸 公差

APAT

P15

2

  0.03
-0.05

15

+0.15 
    0

19

0 
  -0.15

1.25 ±0.1

P16 16 20

P18 18 22

P20 20 24

P21 21 25

P22 22 26

P22A

3

22

+0.2
    0

28

0 
 -0.2

P24 24 30

P25 25 31

P26 26 32

P28 28 34

P30 30 36

P32 32 38

P34 34 40

P38 38 44

P40 40 46

P42 42 48

P48 48 54

P50 50 56

 检验标准为 GB/T 3452.1-2005

❶代号 - ❷标称编号

APAT - P15

订购编号示例

产品特点：可补充O形圈耐压性能不足时，辅助用的保护垫圈。

视角标准：第一视角


