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Eintürig | AFS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
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Wandgehäuse 
lstahlserie    

 Eintürig  |  AFS 

 IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 

 Material: 

 Vorgeschliff ener Edelstahl AISI 304 / AISI 316L. Wandgehäuse: 1,5 mm. Tür: 1,5 
mm / 2 mm für Wandgehäuse mit einer Höhe ab 1000 mm. Montageplatte: 2 mm 
galvanisiertes Stahlblech. 

 Korpus: 

 Das Schrägdach des Wandgehäuses ist hinten in einem 8 - 20 Grad Winkel 
angehoben und steht 10 mm über die Tür vor, um alle Flüssigkeiten von der Tür 
fernzuhalten. Gekantet und nahtgeschweißt. 

 Tür: 

 Aus einem Stück gekantet. Aufl iegend mit 130°-Öff nungswinkel. Innenliegende AISI 
304 Edelstahl Wechselscharniere für Rechts- und Linksanschlag.  Bearbeitung ist 
nötig. Durchgehende, aufgeschäumte Silikon-Dichtung. Auf der Türinnenseite befi nden 
sich 4 Bolzen zur Befestigung von Zubehör-Profi len. 

 Schließung: 

 Verchromtes 3 mm DIN Doppelbart Schloss mit 90° Schließwinkel. Edelstahlschlösser 
und andere Schloss-Varianten auf Anfrage erhältlich. 

 Montageplatte: 

 Wird auf M8 Bolzen montiert, die an der Gehäuserückwand aufgeschweißt sind. Bei 
Wandgehäusen von 800 mm Höhe oder Breite und mehr ist die Montageplatte durch 
Abkantungen auf allen Seiten versteift. Bei Nutzung von Zubehör AMG, kann die 
Montageplatte in der Tiefe verstellt werden. 

 Kabeleinführung: 

 Standardmäßig keine Flanschöff nungen zur Optimierung der Dichtigkeit des 
Wandgehäuse, gemäß HACCP-Standard. 

 Schutzart: 

 Entspricht IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. 

 Oberfl äche: 

 240er vorgeschliff ener Edelstahl (Durchschnitt: 0,5 Mikron) 

 Lieferumfang: 

 Montageplatte inkl. Montagematerial und vorgesehen zur Erdung. Verpackt in 
wiederverwendbarem Karton. 

 Zusätzliche Informationen: 

 Der Einsatz von Thermo-Management-Ausrüstung, Ventilation und Regendächern 
für Anwendungen in rauhem Umfeld und / oder im Außenbereich wird  empfohlen. 
Zubehör und Informationen fi nden Sie im Katalog unter Allgemeinem Zubehör. 
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Abmessungstabelle | AFS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Mit Montageplatte

Wandgehäuse Abmessung Montageplatten Abmessung
Nutzbare 
Tiefe

H B T h b t Neigungsgrad
Anz. 

Schlösser
Artikelnr.

300 200 155 275 150 135 20° 1 AFS03021

300 200 155 275 150 135 20° 1 AFS03021-316

400 300 155 375 250 135 20° 1 AFS04031

400 300 155 375 250 135 20° 1 AFS04031-316

400 400 210 375 350 190 15° 1 AFS04042

400 400 210 375 350 190 15° 1 AFS04042-316

400 600 210 375 550 190 15° 1 AFS04062

400 600 210 375 550 190 15° 1 AFS04062-316

500 500 210 475 450 190 15° 1 AFS05052

500 500 210 475 450 190 15° 1 AFS05052-316

600 400 210 575 350 190 15° 2 AFS06042

600 400 210 575 350 190 15° 2 AFS06042-316

600 600 210 575 550 190 15° 2 AFS06062

600 600 210 575 550 190 15° 2 AFS06062-316

600 600 300 575 550 280 11° 2 AFS06063

600 600 300 575 550 280 11° 2 AFS06063-316

600 800 300 550 750 280 11° 2 AFS06083

600 800 300 550 750 280 11° 2 AFS06083-316

800 600 210 750 550 190 15° 2 AFS08062

800 600 210 750 550 190 15° 2 AFS08062-316

800 600 300 750 550 280 11° 2 AFS08063

800 600 300 750 550 280 11° 2 AFS08063-316

800 800 210 750 750 190 15° 2 AFS08082

800 800 210 750 750 190 15° 2 AFS08082-316

800 800 300 750 750 280 11° 2 AFS08083

800 800 300 750 750 280 11° 2 AFS08083-316

1000 800 300 950 750 280 15° 3 AFS10083

1000 800 300 950 750 280 15° 3 AFS10083-316

1200 600 300 1150 550 280 11° 3 AFS12063

1200 600 300 1150 750 280 11° 3 AFS12063-316

1200 800 300 1150 750 280 11° 3 AFS12083

1200 800 300 1150 750 280 11° 3 AFS12083-316

1200 800 400 1150 750 380 8° 3 AFS12084

1200 800 400 1150 750 380 8° 3 AFS12084-316

1400 800 400 1350 750 380 8° 3 AFS14084

1400 800 400 1350 750 380 8° 3 AFS14084-316
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Übersicht Abmessungen | AFS
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AFS03021 300 200 155 AWS41 – –

AFS03021–316 300 200 155 AWS41–316 – –

AFS04031 400 300 155 AWS41 EPF0300 –

AFS04031–316 400 300 155 AWS41–316 EPF0300 –

AFS04042 400 400 210 AWS41 EPF0400 –

AFS04042–316 400 400 210 AWS41–316 EPF0400 –

AFS04062 400 600 210 AWS41 EPF0600 –

AFS04062–316 400 600 210 AWS41–316 EPF0600 –

AFS05052 500 500 210 AWS41 EPF0500 –

AFS05052–316 500 500 210 AWS41–316 EPF0500 –

AFS06042 600 400 210 AWS41 EPF0400 –

AFS06042–316 600 400 210 AWS41–316 EPF0400 –

AFS06062 600 600 210 AWS41 EPF0600 –

AFS06062–316 600 600 210 AWS41–316 EPF0600 –

AFS06063 600 600 300 AWS41 EPF0600 MSVS1063

AFS06063–316 600 600 300 AWS41–316 EPF0600 MSVS1063–316

AFS06083 600 800 300 AWS41 EPF0800 MSVS1083

AFS06083–316 600 800 300 AWS41–316 EPF0800 MSVS1083–316

AFS08062 800 600 210 AWS41 EPF0600 –

AFS08062–316 800 600 210 AWS41–316 EPF0600 –

AFS08063 800 600 300 AWS41 EPF0600 MSVS1063

AFS08063–316 800 600 300 AWS41–316 EPF0600 MSVS1063–316

AFS08082 800 800 210 AWS41 EPF0800 –

AFS08082–316 800 800 210 AWS41–316 EPF0800 –

AFS08083 800 800 300 AWS41 EPF0800 MSVS1083

AFS08083–316 800 800 300 AWS41–316 EPF0800 MSVS1083–316

AFS10083 1000 800 300 AWS41 EPF0800 MSVS1083

AFS10083–316 1000 800 300 AWS41–316 EPF0800 MSVS1083–316

AFS12063 1200 600 300 AWS41 EPF0600 MSVS1063

AFS12063–316 1200 600 300 AWS41–316 EPF0600 MSVS1063–316

AFS12083 1200 800 300 AWS41 EPF0800 MSVS1083

AFS12083–316 1200 800 300 AWS41–316 EPF0800 MSVS1083–316

AFS12084 1200 800 400 AWS41 EPF0800 MSVS1084

AFS12084–316 1200 800 400 AWS41–316 EPF0800 MSVS1084–316

AFS14084 1400 800 400 AWS41 EPF0800 MSVS1084

AFS14084–316 1400 800 400 AWS41–316 EPF0800 MSVS1084–316
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Wandgehäuse 

Montage

H B T Wandbefesti gungslaschen Mastbefestigung Sockel

Zubehörmatrix I AFS

Wandgehäuse

Türen

Türarretierung Türkontakt schalter Vorhängeschloss

Zubehörmatrix I AFS
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AFS03021 300 200 155 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS03021–316 300 200 155 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS04031 400 300 155 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS04031–316 400 300 155 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS04042 400 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS04042–316 400 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS04062 400 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS04062–316 400 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS05052 500 500 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS05052–316 500 500 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06042 600 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06042–316 600 400 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06062 600 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06062–316 600 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06063 600 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06063–316 600 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06083 600 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS06083–316 600 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08062 800 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08062–316 800 600 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08063 800 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08063–316 800 600 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08082 800 800 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08082–316 800 800 210 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08083 800 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS08083–316 800 800 300 MMHS02 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS10083 1000 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS10083–316 1000 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS12063 1200 600 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS12063–316 1200 600 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS12083 1200 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS12083–316 1200 800 300 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS12084 1200 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS12084–316 1200 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS14084 1400 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01

AFS14084–316 1400 800 400 MMHS03 ADO202S ADSW01 PLC01
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Wandgehäuse 

Wandbefesti gungslaschen el

Zubehörmatrix I AFS

Wandgehäuse

Türen

H B T 180º-Scharniere Türarretierung Türkontakt schalter Vorhängeschloss

Zubehörmatrix I AFS


