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2441.14. 2441.15.

Zastrzega sie mozliwosc zmian

Przyklad zamówienia:

Podkładka gwintowana pod sprężynę z elastomeru = 2441.14.
Średnica sprężyny Ø sprężyny 50 mm = 050
Numer katalogowy = 2441.14. 050

Przyklad zamówienia:

Podkładka gwintowana pod zwojową 
sprężynę naciskową = 2441.15.
Średnica sprężyny Ø-sprężyny d1 32 mm = 032
Numer katalogowy = 2441.15. 032

Material:
St 60

Material:
Ck 45 ulepszany cieplnie

Przyklad zabudowy

Przyklad zabudowy

Ø sprężyny 25 32 40 50 63 80 100
d1 32 40 50 60 78 98 120
d2 18 18 18 20 20 26 26
d3 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12
SW 14 14 14 17 17 22 22
s 5 5 5 6 8 10 12

2441.14. Podkładka gwintowana pod sprężynę z 
elastomeru

Ø-sprężyny d1 d2 d3 d4 d5

20 10 M6 3,2 14
25 12,5 M8 4,2 20
32 16 M10 4,2 25
40 20 M12 4,2 30
50 25 M16 4,2 40

2441.15. Podkładka gwintowana pod zwojową 
sprężynę naciskową
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PODKŁADKA GWINTOWANA POD SPRĘŻYNĘ Z ELASTOMERU
PODKŁADKA GWINTOWANA POD ZWOJOWĄ SPRĘŻYNĘ NACISKOWĄ

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2441-14-
https://www.de.shop.fibro.com/pl/2441-15-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro%252Fnormalien%252Ff%252Ff07%252Ff07_14%252F2441_14.prj#!prjpathinfo=fibro/normalien/f/f07/f07_14/2441_14.prj
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro%252Fnormalien%252Ff%252Ff07%252Ff07_14%252F2441_15.prj#!prjpathinfo=fibro/normalien/f/f07/f07_14/2441_15.prj



