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con riserva di variazioni

TAMPONE DI AMMORTIZZATORE

Descrizione:
I tamponi ammortizzatori in elastomero in co-poliestere ammortizzano il 
rimbalzo sui perni a innesto e picchettatura nella costruzione di grandi 
utensili. I tamponi ammortizzatori vengono impiegati nell‘industria auto-
mobilistica e in quella della biancheria. I tamponi ammortizzatori sono 
collocati nel premilamiera e vengono caricati radialmente. Il loro numero 
e le relative dimensioni si basano sul peso e sulla velocità del premila-
miera.
Vantaggi:
- elevata forza e assorbimento di energia
- minimo spostamento
- protezione dagli UV
- lunga durata e sicurezza di esercizio
- riduzione del rumore
- alto rendimento

Materiale:
Elastomero in co-poliestere, nero
Dati tecnici:
Ambiente: Resistente a microbi, acqua marina, agenti chimici.
Nessun assorbimento di acqua e nessun rigonfiamento.
Resistente a olio e grasso.
Temperatura ammessa: -40 °C - +90 °C

Numero e dimensioni costruttive (B, C, D, E) dei Tampone di arresto per lo smorzamento
Velocità del premilamiera m/s

Peso del premilamiera kg 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
100  3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B
250 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B
500 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x C 4 x C 4 x C
750 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C
1000 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x D 4 x D
1250 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D
1500 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E
1750 4 x C 4 x C 4 x C 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E
2000 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E
2500 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 6 x E 6 x E
3000 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 6 x E 6 x E 6 x E
3500 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 6 x E 6 x E 8 x E 8 x E 10 x E
4000 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 6 x E 6 x E 6 x E 8 x E 8 x E 10 x E 10 x E 10 x E
4500 6 x E 6 x E 6 x E 6 x E 6 x E 8 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E
5000 6 x E 6 x E 8 x E 8 x E 8 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E --- --- --- ---
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Parte superiore utensile

Esempio di montaggio

N. d’ordine Dimensioni costruttive d1 Profondità di inserimento x Raggio di inserimento r1 c l
2451.10D.040.060 B 40 8 7 3 60
2451.10D.050.070 C 50 10 8 4 70
2451.10D.063.080 D 63 12 9 5 80
2451.10D.080.090 E 80 14 10 6 90
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Tampone di ammortizzatore

https://www.de.shop.fibro.com/en/2451-10D
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2451-10d-d%C3%A4mpfungsstopfen-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff08%2Ff08_11%2F2451_10.prj&cwid=3556



