
F364 保留更改的权利

波纹管

描述:

手风琴式防护罩保护气弹簧的活塞杆免受负面影响，例如： 
● 灰尘进入
● 活塞杆表面损坏
● 粘附有灰尘颗粒
● 油和/或乳液进入
波纹管安装在内部（气缸筒侧），不会因安装外部管夹等原因而干扰轮廓。因此，气弹簧的固定与安装没有
工具限制。
通过手风琴式防护罩可以显著地提高气弹簧在恶劣工作条件下的使用寿命

技术数据
材料 : 波纹管: CSM 橡胶 65±3 肖氏硬度 A 

垫圈: 抛光钢
环: 不锈钢

温度范围: 0-90 °C
耐化学性 酸: 非常好

碱液: 非常好
溶剂: 充足

耐气候性 阳光（紫外线）： 好
臭氧: 非常好
水: 充足

耐油性: 矿物: 好
合成的: 充足

交货：

波纹管包括旋转垫圈和平头螺钉。
根据要求可以供应特殊尺寸/材料的产品。

安装示例:

气压弹簧的其它安装方式

参见“气压弹簧安装指南”一页

用 2480.007./008. 固定用 2480.055./057./064. 固定

用 2480.044./045./047. 固定

不固定地装入到孔中 

用 2480.011.底侧旋紧

https://www.de.shop.fibro.com/en/2480-080-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_17/2480_080.prj
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ZD 32 38 45 45 50 50 63 75 75 95 95 120 120 150 150
da 45 50 50 55 55 65 65 75 75 95 95 120 120 150 150
d1 32 38 45 45 50 50 63 75 75 95 95 120 120 150 150
d2 / KD 16 20 20 25 25 28 36 36 45 50 60 65 75 80 90
s 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6
d3 6,6 6,6 6,6 6,6 9 6,6 6,6 9 6,6 9 9 9 9 17 9
d5 10 14 14 17 17 20 28 28 37 42 51 57 66 71 81
t1 5 5 10 5 10 5 5 10 5 10 5,5 10 5,5 20 5,5
m M638 M638 M6312 M638 M8312 M6310 M6310 M8312 M6310 M8312 M8312 M8312 M8312 M16325 M8312

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 23 23 24 21
133 133 133 133 134 134 134 134 134 134 134 134 134 137 134

n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 6 6 5 5

- - - - 52 --*/52 --*/52 52 -- */52 54 --*/54 41 --*/41 37 --*/34
- - - - 309 309 309 309 309 309 309 309 309 402 309

n - - - - 22 --*/22 --*/22 22 --*/22 19 --*/19 14 --*/14 11 --*/11
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2480.080.

保留更改的权利

订购示例:

波纹管 = 2480.080.
ZD = 120 mm = 2480.080.120.
d2/KD = 65 mm = 2480.080.120.065.
冲程 = 125 (冲程 ≤ 125 mm) = 2480.080.120.065.125
订购号 = 2480.080.120.065.125

波纹管

“m” （平头螺钉 DIN EN ISO 10642）

通风位置

粘合（硫化）

垫圈

环

气弹簧

“n” 褶皱数目

波纹管 = 2480.080.
ZD = 120 mm = 2480.080.120.
d2/KD = 65 mm = 2480.080.120.065.
冲程 = 300 (冲程 > 125 mm) = 2480.080.120.065.300
订购号 = 2480.080.120.065.300

2480.080. 波纹管

气
 弹

簧
类

型

冲程 125 (冲程 ≤ 125)
lmin.
lmax.

冲程 300 (冲程 > 125), 不适用于 2487.12.*
lmin.
lmax.

https://www.de.shop.fibro.com/en/2480-080-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_17/2480_080.prj



