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Änderungen vorbehalten

STEUERBARE GASDRUCKFEDERN 
ADAPTER FÜR STRÖMUNGSCHALTER, 
ELEKTRONISCH

2489.00.75.01.14 

Adapter für Strömungschalter, elektronisch 

2489.00.75.01.12 

Adapter für Strömungschalter, elektronisch

ADAPTER FÜR STRÖMUNGSCHALTER, 

ELEKTRONISCH

BESCHREIBUNG: 

für Anschluss G1/4 

HINWEIS: 

A = 16 mm 

B = 28 mm

BESCHREIBUNG: 

für Anschluss G1/2 

HINWEIS: 

A = 17 mm 

B = 31 mm

Legende:

A - maximale Fühlereintauchtiefe 

B - Abstand Dichtfläche bis Fühlerspitze




