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Zmeny vyhrazeny

RYCHLOVÝMĚNNÉ STŘIŽNÍKY, STŘIŽNÁ PLOCHA VĚTŠÍ NEŽ DŘÍK, KULATÝ, 
S ODLEPOVAČEM, PRO LEHKÉ ZATÍŽENÍ

Materiál:
HSS
Tvrdost 62 ± 2 HRC

Provedení:
Dřík a střižný průměr jemně broušené.
Nestandardní výroba na poptávku.

  l 80 90 100
d2 / Objednací císlo d5 P l1 / Objednací císlo (Objednací písmeno) (E) (F) (G)
13 / (3) 8 13,1 - 32 19(2) 30(4) ● ● ●
16 / (4) 8 16,1 - 38 19(2) 30(4) ● ● ●
20 / (5) 8 20,1 - 40 19(2) 30(4) ● ● ●
25 / (6) 8 25,1 - 44 19(2) 30(4) ● ● ●
32 / (7) 8 32,1 - 50 19(2) 30(4) ● ● ●

2714. Rychlovýměnné střižníky, střižná plocha větší než dřík, Kulatý, s odlepovačem, pro lehké zatížení

Příklad objednávky:

Tvar: kulatý

Délka osazení: l1 Objednací císlo

Délka: l  Objednací písmeno

Průměr: d2 Objednací císlo

Typ:  Objednací císlo
Břit větší, lehký
Provedení: Objednací císlo
kulatý
Střižník:
s odlepovačem

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2714-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/e/e01/e01_08/2714.prj



