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CONTADOR TOTALIZADOR, MECÁNICO

Descripción:
- Controla la producción de un molde de inyectar

Nota:
- Temperatura máx. de trabajo 120°C
- Lectura de 7 dígitos, sin puesta a cero, que permite un registro hasta 
10 millones de ciclos
- Protegido contra el chorro de agua resistente a la corrosión
- Incluye tornillos de montaje M4x25

Montaje a nivel de la unión del molde con 2 tornillos de cabeza cilíndrica 
M4 x 25 según DIN EN ISO 4762.
- El montaje a nivel de la unión del molde permite una lectura cómoda del 
contador.

Patentado

Ejemplo de montaje
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Contador totalizador, mecánico

http://www.de.shop.fibro.com/es/3710-12-01
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/3710-12-01-summenz%C3%A4hler-mechanisch-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj09%2F3710_12_01.prj&cwid=3882



