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Degisimlere tabiidir

ÜRETİM-SAYAR

Tanim:
- Kalıp üretkenliğini gösterir

Not:
- Maks. operasyon ısısı 120° C
- 7 rakamlı görüntü, tekrar ayarlanamaz, 10 milyon devire kadar kayıt 
tutabilir
- Sıçrama korumalı, korazyon korumalı
- M4x25 montaj vidaları dahil

Plastik enjeksyon kalıbına montaj 2 silindirik civata M4 x 25 DIN EN ISO 
4762
- Kalıbın yan tarafına monte edilmesi, sayılan değerlerin daha iyi izlenme-
sini sağlar.

Patent

Montaj Örnegi

3710.12.01
      

Üretim-Sayar

http://www.de.shop.fibro.com/en/3710-12-01
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/3710-12-01-summenz%C3%A4hler-mechanisch-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj09%2F3710_12_01.prj&cwid=3882



